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ILETKET SIVILAR ICIN SIVI SEVIYE KONTROL ROLELERI

LVm20 LVM25 LVM30 LVM40

STANDARD COK GERILIMLI ZAMAN AYARLI COK ISLEVLI
Bosaltma islevi Bosaltma ya da doldurma islevi Bosaltma ya da doldurma islevi Zaman ayarli, 5 elektrot girisi, doldurma

veya bosaltma islevi, dncelikli pompa
kontrold, ytksek hassasiyet

ONCELIK DEGIiISIMLI KONTROL ROLELERI

LVMPO5 LVMP10
STANDARD ACIL DURUM FONKSIYONLU
Coklu gerilim Es zamanlilik durumunda sabit gecikme
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PROPLAR, ELEKTROTLAR VE ELEKTROT TUTUCULARI

' 31ASTA...MMé6
|
| |
[
SN1 S(M (GL125 PS31 PS3S
1 ELEKTROT 1 ELEKTROT 1 ELEKTROT 3 ELEKTROT ELEKTROTLAR +
+60°C'ye kadar tank +100°C ve 10bar'a kadar tank, |+180°C ve 10bar'a kadar tank, Kompakt ebatlar ELEKTROTTUTUCULAR
ve derin kuyularda basingli tank ve kazanlarda basingli tank ve kazanlarda +60°C'ye kadar tank ve derin
kuyularda

SIVI SEVIYE FLATORLERI

b of

LVFS..W LVFS..B
GRI SULARICIN KIRLi SULARICIN
3ile 20 m arasi PVC 5 ile 20 m arasi neopren kablo

ya da neopren kablo
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I SIVISEVIYE KONTROL ROLELERi VE FLATORLER

n ILETKEN SIVILAR iCiN SEVIYE KONTROL ROLELERI

Cwesene
»

Modoiler versiyon (V) M (3V) M (3U)
3 adet seviye belirleme elektrodu (MIN, MAX ve COM) [ | [ | | |

5 adet seviye belirleme elektrodu (MIN1, MAX1, MIN2, MAX2 ve COM) [ |
Hassasiyet 2,5..50kQ 2,5..100kQ 2,5..50kQ 2,5..200kQ
Ayarlanabilir hassasiyet lcegi: 25-50-100-200 kQ |
MAX proplart icin ayri hassasiyet ayari (kopuk algilama) |
Bosaltma islevi | | | |
Doldurma islevi | | |
Ekstra-MIN ve/veya Ekstra-MAX alarmli bosaltma islevi |
Ekstra-MIN ve/veya Ekstra-MAX alarmli doldurma islevi |
Pompa degistirme komutlu bosaltma islevi |
Pompa degistirme komutlu doldurma islevi |
Depo doldurma, kuyu bosaltma ve alarm islevi |
Role cikislari 8A 250VAC (ACT) ya da 1,5A 240VAC (AC15) 1C/0 1C/0 2C/0 1C/O+1NO
Prop sabit gecikme sinyali <1s | |

Prop sinyal gecikme ayari 1..10s ya da pompa calistirma gecikme ayari 0..300s |

Prop sinyal gecikme ayari 1..10s |
Pompa calistirma gecikme ayari 0...30dak |
Uzun kablolarda olusan kapasite etkisine karsi koruma | |
Calisma sicakhgi -20..460°C

Depolama sicaklig -30..480°C

Koruma derecesi Terminallerde IP20, 6n kisimda P40

Tesciller ve uygunluk beyanlar
Elde edilen tesciller: cULus, EAC.
Uygunluk normlari: IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n°14.
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Kabul edilen bazi sivi maddeler

i Kabul edilmeyen sivi maddeler

icme suyu 5..10
Kuyu suyu 2.5 Kesilmi§ sUt suyu ~1 - Saflastinimis su
Nehir suyu 2.15 Meyve sular ~1 - Deiyonize su

N - Benzin
Yagmur suyu 15..25 Sebze sulari ~1 -Yag
Atik su 05..2 Corbalar ~1 + Sivi gazlar
Deniz suyu ~0,03 Sarap ~22 - Parafin
Tuzlu su ~2.2 Bira ~2,2 “Edlengliel

B - Boyalar
Dogal/sert su ~5 Kahve ~2,2 - Yiiksek alkol icerikli sivilar
Klorlu su ~5 Sabun képigu ~18
Yogunlasmis su ~18

NOT Tabloda yer alan 6zdireng degerleri sadece bilgi amaglidir.




ONCELIK DEGiISIMLI KONTROL ROLELERI

22 A
B LVMP10

LVMP05

I TEK PROPLU ELEKTROT, SN1 TiPi

Kuyularda ve depolama tanklarinda kullanilan tek
kutuplu elektrot.

1 adet AlSI 303 paslanmaz celik prop, 1 adet PPOX
tipi plastik tutucudan ve 1 adet kablo rakorundan
olusur. Bir conta bilezigi ve kablo sikma rakoru

ile suyun kablonun baglanti ucuna ulasmasi

ve dolayisiyla oksitlenmesi dnlemektedir. PG7
rakorunun sizdirmaz olabilmesi icin harici kablo
capinin 2.5 ile 6mm arasinda olmasi gereklidir.
Maksimum ¢alisma sicakligi: +60°C.

Baglanti kablosunun maksimum kesiti: 2.5mm?,
12AWG.

Uygulamalar: tanklar ve derin kuyular.

11N1

Bir tanesi calisma digeri yedek olmak iizere
iki Ginitenin kurulmasi durumunda motorlarin
calisma siirelerini dengelemek icin kullanilir.

Her iki ¢ikis rolesi de 1C/O kontak yapisina sahiptir

Cahisma sicakhgi: -20..+60°C.

Depolama sicakligr: -30..4+80°C.

Koruma derecesi: terminallerde P20,

6n kisimda IP40.

Tesciller ve uygunluk beyanlari

Elde edilen tesciller: cULus, EAC. Uygunluk
normlari: [EC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n°14.

PROPLAR, ELEKTROTLAR VE ELEKTROT TUTUCULAR

I TEK PROPLU ELEKTROT, SCM TiPi
Kazanlarda, otoklavlarda ve genelde ytksek basing
(azami 10 bar) ve yiiksek sicaklik (azami 100°C)
sartlarinin yer aldigi durumlarda seviye kontroliinde
kullanilan tek kutuplu prop. Altiminyum oksit
gdvdenin icine yerlegtirilmis AlSI 3030 paslanmaz
celik elektrottan ve 3/8"GAS dis 6l¢iistine sahip
metal destekten olusmaktadir. 4 mm'lik cubuklar ile
uzatilabilmektedir.

Uygulamalar: Tanklar, basingli tanklar, kazanlar.

M Sadece LVMPO5 igin:
- Cok gerilimli (24/48VDC, 24..240VAQ).
- Basit calisma ve kurulum..

M Sadece LVMP10 igin:

« Asiri gerilim korumali 4 adet motor kumanda
girisi (2 calistirma ve 2 durdurma).

« Besleme sebekesi Gizerindeki akim piklerini
dnlemek amaciyla, es zamanli motor ¢alistirma
durumunda sabit gecikme.

« 3 telli start-stop motor kontrold.

- Oncelikli motor veya stand-by degisimleri icin
fonksiyon.

M 3 PROPLU ELEKTROT, PS31 TiPi

Kiclk ebatl elektrot tutucu, 3 adet AlSI 304
paslanmaz celigi ile.

Maksimum basincin 2 bar'a kadar oldugu kiigiik
konteynerler icin idealdir.

Maksimum ¢alisma sicakligr: +70°C.

Sabitleme: Disli metal tutucu (3/8" GAS).

Kablo baglantisi sonlandirma: soket elemanlari
icerir.

Uygulamalar: tanklar, otomatik dagitim makineleri.

31ASTA...MM4

l 315(M...

31PS31

M TEK PROPLU ELEKTROT, CGL125 TiPLERI
AISI 320 proplu tek kutuplu elektrot; kazanlarda,
otoklavlarda ve genelde maksimum basincin
10mbardan distk oldugu yerlerde kullanilir.
Maksimum calisma sicakligr: +180°C.
Sabitleme: Disli metal tutucu (3/8" GAS).
Uygulamalar: tanklar, basingli tanklar, kazanlar.

II 31(GL12S...

M PS35 TiPi ELEKTROT TUTUCULARI

VE ELEKTROTLAR
Termoset recine tipi elektrot tutucu, 6mm'lik 3
adet elektrot (ayri olarak siparis edilir) ile kullanilr,
terminal kapagdi igerir.
Maksimum calisma sicakligi: +100°C.
Sabitleme: Disli metal tutucu (3/8" GAS).
Uygulamalar: Tanklar.

—
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31ASTA...MM6

31PS3S




SIVI SEVIYE FLATORLERI

Genel ozellikler

Sivi seviye flatorleri; pompalar, selenoid valfler, alarmlar, motorlu vanalar vb elektriksel malzemelerin otomasyonunda kullaniimaktadir. Tim versiyonlarda, flatorin
batinldigi sivinin seviyesine bagli olarak ¢ikis veren 1 adet enversor kontadi bulunmaktadir. Dahili kablolan yiiksek kalite olup, mekanik ve kimsayal dayanikliliklar
yiksektir. Kablolari 3x1 tipidir, yani Tmm? kesitine sahip 3 adet kablodan olusur. Bu sayede kullanici, flatortin kablolarinin ddsenmesi sirasinda dolum ya da

bosaltma islevini secebilmektedir.

m Grisuicin

Kullanim o6zellikleri

Yagmur, yeralti ya da endUstriyel faaliyetlerden
kaynaklanan sogutma sular gibi gri suyun
seviyesinin kontroltntn gerekli oldugu sivil ve
endustriyel alanda kullanilmaktadir. Farkli boylara
sahip PVC ve neopren kablolu tipleri mevcuttur
— aktivasyon acisi +45°C

LVFS..\W...

— 130g'lik harici denge agirligi dahil

— flatér gévde malzemesi: polipropilen

— A05 VWV-F3X1 (PVC) kablo boylari: 3,5, 10 e 15m
ve HO7 RN-F3X1 (Neopren) kablo boylar:
3,5,10,15 ve 20m

kablonun nominal ¢apt: 9mm (PVC ve Neopren)
10(8)A 250VAC 50/60Hz enversor kontak
maksimum kurulum derinligi: 30m

maksimum basing: 3bar

Tank Tank

Doldurma iglevi
Doldurma fonksiyonu icin, flatériin siyah ve mavi

terminalleri kullanimalidir. Stvi seviyesi minir

geldiginde kontaklar kapanir, maksimum seviyeye Start

geldiginde ise kontaklar acilir. MIN ve MAX seviyeleri, flator -

ve denge agiirlii arasindaki mesafeyi dedistirerek ayarlanir. 45":>‘5 (
Stop

- ¢alisma sicakligr: 0..+50°C
— koruma derecesi: IP68
— valtim sinifi: Il.

Tesciller ve uygunluk beyanlar
Elde edilen tesciller: TUV.

Uygunluk normlari: IEC/EN 60730-1,
IEC/EN 60730-2-15.

Tank
o NAX Start

denge agrig

1 Stop

Bosaltma islevi
Doldurma fonksiyonu icin, flatdrin siyah ve kahverengi 45°:>‘5 ;
terminalleri kullanimalidir. Sivi seviyesi maksimuma

geldiginde kontaklar kapanir, minimum seviyeye geldiginde Start

ise kontaklar agili. MIN ve MAX seviyeleri, flatdr ve denge -
agirlig arasindaki mesafeyi degistirerek ayaranir. 45° (
Stop

m Kirli suicin

Kullanim o6zellikleri
Bu flatorler, sivil ve endstriyel faaliyetlerden
kaynaklanan kirli suyun seviye kontroliinde

kullanilir. Omegin; kanalizasyon sular, atik sular vs.

— aktivasyon agisi +15°C

— dahili denge agirligy

— flator gévde malzemesi: polipropilen
maksimum basing: 3bar

HO7 RN-F3X1 kablosu (Neopren) kablo boylart:
5,10, 15 ve 20m

kablo ¢api: 9mm

10(4)A 250VAC 50/60Hz enversér kontak

LVFS...B...

— maksimum kurulum derinligi: 50m
— azami basing: 5Bar

— calisma sicakhdr: 0..+50°C

— depolama sicakligi: -20..+70°C

— koruma derecesi: IP68

— yalitim sinifi: II.

Patentli

Flator, ¢ikis tarafina yerlestirilen dahili denge
agirhdr ile donatilmis kablo ve polipropilen
gdvdeden olusur. Flator kontaklar, icerideki
sizdirmaz bolimde yer alir. i¢ bolim, koptikli
malzeme enjeksiyonu ile dis gévdeden yalitilmistir.
Bu ¢éziim nemin sizmasina karsi olan korumayi

‘ MAX

Doldurma iglevi

Bu islevin kullanilabilmesi igin 2 adet flatdre ihtiyac vardir,
flatdrlerin de mavi ve siyah terminalleri kullanimalidir. MIN
ve MAX seviyeleri, flatéiriin konumu degistirilerek ayarlanir

15°:J j

Start

pekistirmekte ve kontaktin bulundugu sizdirmaz
odayi 1sil agidan yalitarak yogusmanin olusmasini
onlemektedir.

Tesciller ve uygunluk beyanlari
Elde edilen tesciller: TUV.

Uygunluk normlar:

IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-15.

Tank Tank
- MAX Start

Stop

MIN

Bosaltma islevi

Bu islevin kullanilabilmesi icin 2 adet flatdie ihtiyag
vard, flatdrlerin de kahverengi ve siyah terminalleri
Kullanimaldir: MIN ve MAX seviyeleri, flatciriin Start
konumu degistirilerek ayarlanir
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B siparis kopDu

Emgz Agiklama Besleme gerilimi(V) Paket adedi Agirlik (kg)
B LVM20 A024 Standard 24VAC 1 0,215
Cmaneae Casssss LVM20 A127 Standard 110..127VAC 1 0,215
1 LVM20 A240 Standard 220..240VAC 1 0,215
LVM20 A415 Standard 380..415VAC 1 0,215
LVM25 240 Gok gerilimli 24..240VAC/DC 1 0,095
LVM30 A240 Zaman ayarli 24/220..240VAC 1 0,315
110..127VAC
LVM20...  LVM25240 LVM30 A415 Zaman ayarli S, AISC 1 0,315
LVM40 A024 Cokislevli 24VAC 1 0,278
LVM40 A127 Gokislevli 110..127VAC 1 0,278
LVM40 A240 Cokislevli 220..240VAC 1 0,278
LVM40 A415 Gok islevli 380..415VAC 1 0,278
img; Agiklama Besleme gerilimi(V) Paket adedi Agirlik (kg)
LVMPO5 Standard 24/48VDC, 24..240VAC 1 0,090
LVMP10 A024 Acil durum fonksiyonlu 24VAC 1 0,250
LVMP10 A127 Acil durum fonksiyonlu 110..127VAC 1 0,250
LVMP10 A240 Acil durum fonksiyonlu 220..240VAC 1 0,250
LVMP10 A415 Acil durum fonksiyonlu 380..415VAC 1 0,250

YTl
LUMPOS  LVMPIO...

imgﬁ Agiklama Prop boyu (mm) Paketadedi | Agirlik (kg)
11 SN1 1 elektrot 100 10 0,050
i 31 SCM 04 1 elektrot 43 1 0,060
- I a 315CM 50 1 elektrot 500 1 0,115
? ! i 31SCM 100 1 elektrot 1000 1 0,162
W 3 ” 31CGL1253 1 elektrot 327 1 0,126
] | | 31CGL1255 1 elektrot 500 1 0,158
NN 1SN 31CELB. 315 31CGL1257 1 elektrot 700 1 0,208
31CGL12510 1 elektrot 1000 1 0,281
31PS31 3 elektrot 300 1 0,120
:' 31PS3S Elektrot tutucu - 1 0,184
31 ASTA 460 MM4 Elektrot 460 1 0,530
31P535 _ 31 ASTA960 MM4 | Elektrot 960 1 0,103
e 31ASTA460 MM6 | Elektrot 460 1 0,100
- : 31 ASTA960 MM6 | Elektrot 960 1 0210
31ASTA...
il)pda|:r§l Agiklama Kma;)llzoem osi E?SIO boyu Egll:;lll(:’:ienge Paketadedi | Agirlik (kg)
LVFS P1 W 03 Gri su icin PVC 3 Evet 1 0610
LVFS P1 W 05 Gri suigin pvC 5 Evet 1 0,830
LVFSP1W 10 Gri su igin PVC 10 Evet 1 1,410
LVFSP1W 15 Gri su icin PVC 15 Evet 1 1,930
LVFS N1 W 03 Gri suigin Neopren 3 Evet 1 0,640
LVFS N1 W 05 Grisuicin Neopren 5 Evet 1 0,880
. LVFSN1W 10 Gri suicin Neopren 10 Evet 1 1,510
LVFSN1W 15 Gri suicin Neopren 15 Evet 1 2,080
LVFS...W... LVFS...B... LVFS N1 W 20 Gri su icin Neopren 20 Evet 1 2,480
LVFS N1 B 05 Kirli su icin Neopren 5 Evet 1 1,250
LVFSN1B 10 Kirli su igin Neopren 10 Evet 1 1,860
LVFSN1B 15 Kirli suicin Neopren 15 Evet 1 2,460
LVFS N1 B 20 Kirli su igin Neopren 20 Evet 1 3,060




ve islevsel veriler, cizimler ve yonergeler sadece bilgi amagli olup, bu agidan herhangi bir s6zlesme degerine sahip degildir.
Insanlarin ve egyalarin zarar gérmesini engellemek amaci ile tirtinlerin bizzat kalifiye personel tarafindan ve her haltikarda

Isbu belgede tarif edilen diriinler, her an icin degisikliklere ya da gelismelere tabidir. Brosiirde yer alan agiklamalar, teknik
yiirtirltikte olan tesis ve kurulum mevzuatina gére kullaniimalan gerektigi unutulmamalidir.

LOVATO ELEKTRIK LTD

E"m"Lovato Araylar Sanayi Sitesi

No: 9A/36 Ozvatan Caddesi

EIect ric Tepedren Mahallesi 34959 Tuzla S . . -
istanbul, TURKIYE (¥ / ) (’E  ) (1!‘!/) %}

ENERGY AND AUTOMATION Tel. +90 216 499 86 86

. Fax +90 216 540 22 84
www.LovatoElectric.com.ir info@LovatoElectric.com.tr
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