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Pomocnicze znamionowe napiecie zasilania AC VAC 100...240
Pomocnicze znamionowe napiecie zasilania DC vVDC 110...250
Zakres pomochniczego napiecia roboczego
AC
min.  VAC 90
maks. VAC 264
DC
min. VDC 100
maks. VDC 300
Czestotliwos¢ robocza
min. Hz 45
maks. Hz 66
Pobdr mocy
Maksymalny VA 15
Maksymalne rozproszenie mocy w 6
\Wejscia pomiaru napiecia
Napiecie znamionowe (Ue)
miedzyfazowe VAC 600
fazowe VAC 347
Zakres napiecia roboczego
miedzyfazowe VAC  40...830
fazowe VAC 5..480
Czestotliwos¢ robocza wejs¢ napieciowych
min. Hz 45 and 360
maks. Hz 66 and 440
Metoda pomiaru napiecia True RMS
Ukiady
jednofazowe,
dwufazowe,
tréjfazowe
Typ podlgczenia zrownowazone i
tréjfazowe z
przewodem

neutralnym lub
bez

\Wejscia prgdowe

Prad znamionowy (le) A 1A/5A
Zakres pomiaru 0.004...6
Metoda pomiaru TRMS
+20% le, przez
N rzektadniki
Przecigzenie rzymywane P
) wytrzymyw. prgdowe ze
strong wtdrng 5A
Przecigzenie chwilowe wytrzymywane A igEA przez 0,5
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ENERGY AND AUTOMATION PROTOCOL
Class 0.2
Napigcie VLN (IEC/EN 61557-
12), V:50-480V~
Class 0.2
Napiecie VLL (IEC/EN 61557-
12), V:87-830V~
Class 0.2
Prad (IEC/EN 61557-
12), In:5A~
Class 0.02
Czestotliwosé (IEC/EN 61557-
12)
Class 0.5
Energia czynna (IEC/EN 61557-
12)
Energia bierna 235‘35557_11(2”)5C/EN
Klasa 0.5s
Energia czynna (IEC/EN 62053-
22)
L Klasa 1 (IEC/EN
Energia bierna 62053-24)
Wspdtczynnik zawartosci harmonicznych glass;?!:}l(zll)EC/EN
Harmoniczne 2.-15. rzedu glaé%s??l(;)EC/EN
Izolacja
Znamionowe napiecie izolacji Ui IEC/EN \% 600
Znamionowe napiecie udarowe Uimp kv 9.6
Préba napieciem sieci kv 5.4
Funkcje
Analiza harmonicznych Do 6.3 W .
kolejnosci
Logika PLC Tak
Typ portéw komunikacyjnych RS485
Funkcja bramki Ethernet-RS485 +EXP1013
Pamie¢ danych Nie
Kontrola napiecia i pradu w przewodzie PEN Nie
Statystyka jakosci energii zgodna z EN50160 Nie
Obstuga EASY BRANCH Tak
Materiat obudowy Xantar RAL 7035
Typ zaciskow Wyjmowane

Przekrdj poprzeczny przewodu
min. mm? 0.2
maks. mm? 25
min. AWG 24
maks. AWG 12

Moment dokrecania maks.

Nm 0.5

Ibin 4.5
Montaz Montaz tablicowy
Masa g 420

\Warunki otoczenia
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ENERGY AND AUTOMATION PROTOCOL
Temperatura

Temperatura pracy
min. °C -20
maks. °C +60

Temperatura skiadowania
min. °C -30
maks. °C +80

Wilgotnos¢ wzgledna % <80
Maksymalny stopien zanieczyszczenia 2
Stopien ochrony IP65
\Wymiary

|95 3780

|—-— 61.7 (2.43) —=1 '
@ Dimensions with gasket: 122x100mm/4.80x3.94".
Schemat potgczen elektrycznych

Single-phase Two-phase Three-phase with or without neutral

Three-phase without neutral in ARON connection Balanced 3-phase connection with or without neutral

erar

CODE R5485 for DMG110 and AS485 for DMGE10 R5485 for DMGT500 and
DOMG100-110-200-210-300 : DMG210 DMGS000

RE485 RG4S RS485
DOMGT000-7500-5000-5000

Zgodnos$¢
CSA 22.2 No 61010-2-030
CSA C22.2 No 61010-1-12
IEC/EN/BS 61000-6-2
IEC/EN/BS 61000-6-4
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IEC/EN/BS 61010-1
IEC/EN/BS 61010-2-030
UL61010-1
UL61010-2-030

Certyfikaty
CE
CETLus
EAC
UKCA
EC002301 -
ETIM 8,0 Miernik
wielofunkcyjny
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