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Minimalne i
maksymalne
napiecie AC,
Opis zanik fazy,
przerwa w
przewodzie N i
niewasciwa
kolejnos¢ faz
Typ systemu 3F + N lub bez
Zasilany
Pomocnicze napiecie zasilania Us napieciem
konrolowanym
Zakres napiecia roboczego 0.85...1.1 Ue
Czestotliwos¢ znamionowa Hz 50/60 5%
Maksymalny pobér mocy VA 18
Maksymalne rozproszenie mocy W 6.5

Obwod sterowniczy
Znamionowe napiecie kontrolowane (Ue)

min.  VAC 208
maks. VAC 480

Wartos$¢ zadana napigcia (%Ue)
min. % 80...95
max. % 105...120

Opoznienie zadziatania S 0.1...30
Czas kasowania s 0.5
— 5
Zadziatanie bezzwioczne dla Ue S:pleme <70%
Typ kasowania Automatycznie
Dokfadnos¢ powtorzen % <+0.5
Czas zadziatania dla zaniku fazy ms 60
\Wyjscia przekaznikowe
Liczba przekaznikow Nr. 1
Normally
Stan przekaznika energlseq
De-energises at
tripping
Uklad zestykow 1 zestyk
przetaczny
Znamionowe napiecie robocze AC (IEC) VAC 250
Maksymalne napigcie przetgczane VAC 400
Prad roboczy termiczny umowny Ith, IEC < 40°C A 8
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1 B300
Trwato$¢ elektryczna (z obcigzeniem znamionowym) cycles 100000
Trwatos¢é mechaniczna cycles 30000000
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Wersja modutowa 1U
Minimalne napiecie pradu przemiennego Tak
Maksymalne napiecie prgdu przemiennego Tak
Przerwa w przewodzie N Tak
Zanik fazy Tak
Niewtasciwa kolejnos¢ faz Tak
Asymetria Nie
Czestotliwos¢ minimalna Nie
Czestotliwos¢ masymalna Nie
Programowalne z uzyciem komunikacji NFC i aplikacji No
1 zielony
wskaznik LED dla
wigczonego
Wskaznik zasilania i

zadziatania i 2
czerwone dla
zadziatania
Podtgczenia
Typ zaciskéw Sruba
Moment obrotowy dokrecania zaciskow

maks. Nm 0.8

maks. Ibin 7
Przekroj poprzeczny przewodu
AWG/Kcemil
min. AWG 24
maks. AWG 12
IEC

min. mm? 0.2
maks. mm? 4

Znamionowe napigcie izolacji Ui \% 480
Znamionowe napiecie udarowe Uimp kv 6
Préba napieciem sieci kv 4

Warunki otoczenia
Temperatura

Temperatura pracy
min. °C -20
maks. °C +60

Temperatura skiadowania
min. °C -30
maks. °C +80

Wykonanie (liczba modutow) 1

Materiat obudowy Samogasnacy
poliamid
Szyna DIN 35

Montaz mm (IEC/EN
60715)

Stopien ochrony
IP40 z przodu,
IP20 na
zaciskach

Stopien ochrony wedtug IEC
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Certyfikaty i zgodnosé¢
Zgodnos$¢
CSA C22.2n°14
IEC/EN/BS 60255-26
IEC/EN/BS 60255-27
UL508
Certyfikaty
cULus
EAC
Klasyfikacja ETIM
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ETIM 8,0 Przekaznik

kontroli napiecia
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