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ENERGY AND AUTOMATION 50/60HZ, 1U

Caracteristici generale

Tensiune AC
minima si
maxima,
frecventd minima
si maxima,
Descriere pierdere de faza,
pierdere de
neutru, secventa
incorecta a
fazelor si
asimetrie

Tip de sistem Trifazat cu/fara
neutru

Alimentare electrica

Tensiune de alimentare auxiliara Us Autoalimentat
Gama de tensiune de operare 0.85...1.1 Ue
Frecventa nominala Hz 50/60 +5%
Consumul de energie max VA 18

Putere disipata Max w 6.5

Circuit de control

Tensiunea nominala de control (Ue)
min  VAC 208
max VAC 480

Punct de referinta al tensiunii (%Ue)
min % 80...95
max % 105...120
Punct de referinta asimetriei (%Ue) % 5...15
Punct de referinta al frecventei (% frecventa nominala)

min % 90...99
max % 101...110

Intarziere la declansare S 0.1...30
Resetarea timpului S 0.1...30
Resetarea histerezisului % 1...5
Declansare instantanee pentru Ue 'LI'Jznsmne <70%
Tip de resetare Automatic sau
manual
Repeta precizie % <+0.5
Timp de declansare pentru pierderea fazei ms 60
Numarul de relee Nr. 1
Normally
Starea releului energlsed_
De-energises at
tripping
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Aranjament de contact 1 contact inversor

SPDT
Tensiune nominala de functionare AC (IEC) VAC 250
Tensiune maxima de comutare VAC 400
Curent termic conventional in aer liber Ith IEC < 40°C A 8
Desemnare UL/CSA si IEC/EN 60947-5-1 B300
Durata de viata electrica (cu sarcina nominala) cycles 100000
Durata de viata mecanica cycles 30000000
Versiune modulara 1U
Tensiune AC minima Da
Tensiune AC maxima Da
Pierderea naturala Da
Pierdere de faza Da
Secventa fazelor incorecta Da
Asimetrie Da
Frecventa minima Da
Frecventa maxima Da
Programabil prin tehnologie NFC si APP Yes

Indicatii

1 LED verde
pentru pornire si
declansare si 2
LED-uri rosii
pentru
declansare

Indicatie

Conexiuni
Terminale Tip Surub
Cuplu de strangere pentru terminale

max Nm 0.8
max Ibin 7

Sectiunea transversala a conductorului
AWG/Kemil

min  AWG 24

max AWG 12

IEC
min mm? 0.2
max mm? 4

Tensiunea nominala de izolatie Ui V 480
Tensiune nominala de rezistenta la impuls Uimp kv 6
Tensiunea de rezistenta a frecventei de operare kv 4

Conditii ambientale
Temperatura
Temperatura de Operare
min °C -20
max °C +60

Temperatura de depozitare
min °C
max °C +80

Executie (nr de module) 1
Poliamida cu

Materialul carcasei .
autostingere
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sina DIN de 35
Montare mm (IEC/EN
60715)
grad de protectie IEC Lzlﬁ:r?]tii;:epzo
Dimensiuni (L X A X A) mm 17.5x 104.7 x 63
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Certificari si conformitate

Certificate
cULus
EAC

Clasificare ETIM
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Releu de

ETIM 8.0 o
monitorizare a
tensiunii
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