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GX40Vv486U25

Obecné charakteristiky
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Vlastnosti kontaktt

Jmenovité izola¢ni napéti Ui

IEC/EN \% 690
UL/CSA \Y; 600
Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp kv 6
Konvencéni tepelny proud volného vzduchu Ith
IEC/EN A 16
UL/CSA A 12
Jmenovité provozni napéti \% 440
Jmenovité provozni impulzni napéti kv 4
Maximalni velikost pojistky pro ochranu proti zkratu In (gG)
10kA A 16
15kA A 16
25kA A 16
Jmenovity kratkodoby proud Icw
1s kA 250
Vodivost 10/5 mAN
Provozni proud le IEC/EN
AC1/AC21A
A 16
AC15
110V A 10
220/230V A 8
380/400V A 4
660/690V A 15
Jmenovity provozni vykon ve stfidavém proudu
Trifazovy AC-3
220/230V kw 3.5
380/440V kw 4.5
500/690V kW 5.5
Jednofazovy AC-3
110V kw 0.55
220/230V kw 15
380/440V kW 2.2
Trifazovy AC23A
220/230V kwW 3.7
380/440V kw 6.5
500/690V kW 7.5
Jednofazovy AC23A
110V kwW 0.75
220/230V kW 1.8
380/440V kw 3
Jmenovity provozni proud ve stejnosmérném proudu
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DC21A
48V A 16
60V A 16
110V A 4
220V A 0.6
440V A 0.25
DC23A (poly zapojené v sérii)
24V A 16 (1)
48V A 16(2)
60V A 16 (3)
110V A 10 (3)
220V A 7 (4)
DC13
24V A 16
48V A 16
60V A 12
110V A 1
220V A 0.4
440V A 0.15
Ztrata energie W 0.6

Mechanické vlastnosti

Svorky Sroub 3M
Utahovaci moment pro svorky max. Nm 0.5
Velikost vodice
AWG - Pevny kabel
min. AWG 20
max. AWG 12
AWG - Flexibilni kabel
min. AWG 20
max. AWG 12
Prifez vodice (IEC) - Flexibilni kabel
min. mm?> 0.5
max. mm? 2.5
Prufez vodice (IEC) - Pevny kabel
min. mm? 0.5
max. mm? 2.5
Mechanicka Zivotnost cycles 1X10°

Technickeé udaje UL

Vykon motoru pro pfimé online fizeni
pro tfifazovy motor

120V HP 1.5
240V HP 3
480V HP 5
600V HP 5
pro jednofazovy motor
120V HP 0.75
240V HP 1
Teplota
Provozni teplota
min. °C -25
max. °C +55
Skladovaci teplota
min. °C -40
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max. °C +70

Stupen kryti ¢elni strany IP IP65
Svorky Stupen kryti IP20

EC001029 -
ETIM 8.0 Pfepinac,

completni

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou byt kdykoli aktualizovany nebo zménény. Popisy, technické a funkéni informace, ilustrace
GX40Vv486U25 . . P - ) . .
a pokyny v této broZufe maji Cisté ilustrativni charakter a nejsou proto smluvné zavazné.



